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	Gama completa de 0,12 – 45 kW disponible

	Aplicable en Europa, EE. UU., Canadá, 
China, India, Unión Aduanera Euroasiática

63 SP/4 IE3 0,120 1370 0,68 0,39 66,4 1385 0,71 0,41 66,3 1350 0,71 0,41 65,8 1695 0,62 0,36 68,5

63 LP/4 IE3 0,180 1385 1,02 0,59 69,9 1400 1,05 0,61 65,5 1370 1,01 0,58 65,7 1705 0,94 0,54 72,3

71 SP/4 IE3 0,250 1415 1,21 0,70 74,3 1425 1,23 0,71 74,2 1405 1,22 0,71 74,5 1725 1,09 0,63 75,8

71 LP/4 IE3 0,370 1405 1,58 0,91 77,3 1415 1,62 0,93 77,5 1390 1,65 0,95 77,0 1725 1,40 0,81 79,2

80 SP/4 IE3 0,550 1420 2,23 1,29 81,4 1430 2,26 1,31 81,6 1405 2,37 1,37 81,4 1735 1,99 1,15 83,4

80 LP/4 IE3 0,750 1415 3,10 1,79 83,7 1420 3,25 1,88 83,7 1405 3,24 1,87 83,7 1730 2,72 1,57 85,5

90 SP/4 IE3 1,100 1430 4,12 2,38 85,3 1420 3,25 2,42 85,3 1430 4,25 2,45 85,3 1740 3,64 2,10 86,5

90 LP/4 IE3 1,500 1415 5,59 3,23 85,3 1420 6,00 3,46 85,4 1405 5,94 3,45 84,4 1730 4,85 2,80 86,5

100 LP/4 IE3 2,200 1465 7,40 4,27 88,1 1470 7,90 4,56 88,1 1460 8,11 4,68 88,1 1770 6,65 3,84 89,5

100 AP/4 IE3 3,000 1460 10,50 6,06 88,1 1465 10,52 6,07 88,3 1455 10,67 6,16 87,8 1765 8,82 5,09 89,9

112 MP/4 IE3 4,000 1440 13,60 7,85 88,6 1445 14,39 8,31 88,7 1430 14,58 8,42 88,1 1750 11,90 6,85 90,3

132 SP/4 IE3 5,500 1465 18,90 10,90 90,9 1470 19,59 11,31 91,0 1460 19,70 11,37 90,8 1770 16,90 9,75 91,7

132 MP/4 IE3 7,500 1460 27,30 15,70 90,4 1465 27,87 16,04 90,3 1455 27,46 15,85 90,1 1765 23,20 13,40 91,7

160 MP/4 IE3 11,000 1465 35,50 20,50 91,4 1470 34,97 20,19 91,4 1460 37,17 21,46 91,4 1770 30,80 17,80 92,5

160 LP/4 IE3 15,000 1465 48,30 27,90 92,3 1470 48,00 27,71 92,6 1460 49,79 28,75 92,0 1775 41,20 23,80 93,0

180 MP/4 IE3 18,500 1480 58,90 34,00 93,1 1480 57,75 33,34 93,1 1475 60,63 35,00 93,1 1780 52,50 30,30 93,6

180 LP/4 IE3 22,000 1475 68,10 39,30 93,1 1475 68,54 39,57 93,3 1470 71,88 41,50 92,8 1780 60,30 34,80 93,6

225 RP/4 IE3 30,000 1485 97,30 56,20 94,1 1485 96,00 55,42 94,3 1485 100,31 57,91 94,0 1785 85,70 49,50 94,5

225 SP/4 IE3 37,000 1485 118,10 68,20 94,1 1485 117,08 67,60 94,1 1485 122,40 70,67 93,9 1785 103,40 59,70 94,6

225 MP/4 IE3 45,000 1485 141,50 81,70 94,6 1485 141,05 81,43 94,6 1485 147,21 84,99 94,5 1785 124,70 72,00 95,2

[kW] [rpm] [A] [A] [%] [rpm] [A] [A] [%] [rpm] [A] [A] [%] [rpm] [A] [A] [%]

Universal Motor
NORD DRIVESYSTEMS

63 SP/2 IE3 0,18 2750 0,78 0,45 65,9 2775 0,78 0,45 65,9 2715 0,78 0,45 65,9 3390 0,69 0,4 65,6

63 LP/2 IE3 0,25 2770 0,98 0,57 69,7 2790 1 0,58 69,7 2725 1,02 0,59 69,7 3400 0,86 0,5 69,5

71 SP/2 IE3 0,37 2845 1,52 0,88 73,8 2855 1,63 0,94 73,8 2820 1,58 0,91 73,8 3465 1,32 0,76 73,4

71 LP/2 IE3 0,55 2820 2,11 1,22 77,8 2840 2,2 1,27 77,8 2800 2,15 1,24 77,8 3445 1,87 1,08 76,8

80 SP/2 IE3 0,75 2870 2,72 1,57 80,7 2880 2,7 1,56 80,7 2850 2,78 1,6 80,7 3485 2,42 1,4 77

90 RP/2 IE3 1,1 2865 3,71 2,14 82,7 2875 3,64 2,1 82,7 2845 3,88 2,24 82,7 3485 3,22 1,86 84

90 SP/2 IE3 1,5 2875 5,21 3,01 84,2 2885 5,23 3,02 84,2 2860 5,37 3,1 84,2 3495 4,54 2,62 85,5

90 LP/2 IE3 2,2 2895 7,93 4,58 85,9 2910 8,12 4,69 85,9 2885 7,85 4,53 85,9 3510 6,93 4 86,5

112 MP/2 IE3 4 2920 12,7 7,36 88,1 2925 12,7 7,34 88,1 2910 13,3 7,66 88,1 3535 10,3 5,97 88,5

132 SP/2 IE3 5,5 2945 17,3 9,96 89,2 2950 17,1 9,87 89,2 2940 17,8 10,3 89,2 3550 15,02 8,67 89,5

132 MP/2 IE3 7,5 2945 23,1 13,4 90,1 2945 22,7 13,1 90,1 2935 23,7 13,7 90,1 3550 20,26 11,7 90,2
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Typ IE PN           230/400 50 Hz             240/415 50 Hz  220/380 50 Hz            265/460 60  Hz

Tipo IE PN 230/400 50 Hz 240/415 50 Hz 220/380 50 Hz 265/460 60  Hz
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  	Conformidad con NEMA MG 1-2009,
	 sección 31.4.4.2 Picos de tensión

Funcionamiento con variador

Grupo NORD DRIVESYSTEMS

  Empresa familiar de Bargteheide, cerca de Hamburgo, 
	 con 4.000 empleados

  Soluciones de accionamiento para más de 100 sectores de la industria

  7 plantas de fabricación en el mundo

  Presencia en 98 países en 5 continentes 

  Más información: www.nord.com

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group ES – DS1005 N.° de mat. 6015312 / 0523

Estilos de fijación

  IEC B3, montaje con patas

  IEC B14, montaje con brida

  IEC B5, montaje con brida

  NEMA C-face, montaje con brida

  NEMA, montaje con patas

  Motor integrado para reductores NORD

  UE: IE1 – IE4 según IEC 60034-30

  	EE. UU.: Etiquetado ee según EISA 2007 
	 (Departamento de Energía)

  	CA: CSA (Energy Verified) según EER 2010

  	CN: CEL según GB 18613

  	AU: MEPS según AS/NZS 1359.5

  	IN: IS 12615:2018

Estándares internacionales de rendimiento energético

  	Uso de modo dual: 50 Hz y 60 Hz

 	 Retenes de eje en ambos extremos 
	 de los ejes del motor

  	Conexiones entre el estator y la campana 	
	 selladas para excluir la humedad

  	Aislamiento de cables magnético de 
	 doble capa

  	Bobinas resistentes a la humedad 
	 sumergidas en barniz con materiales  
	 de barnizado mejorados

  	Caja de conductos sellada con retenes

  	Materiales de aleación resistentes 
	 a la corrosión

  	Agujeros roscados para la entrada 
	 de cables

Características de diseño estándar

  	Marca CE conforme a la Directiva de 		
	 Baja Tensión de la Unión Europea (UE)

  	Underwriters Laboratories reconocidos 	
	 por la norma UL 1004

  	Marca CSA de la Asociación Canadiense 	
	 de Normalización

  	Certificación obligatoria de China

  	Conformidad euroasiática

  	Certificación de conformidad (Ucrania)

Certificaciones internacionales

Motor universales
NORD DRIVESYSTEMS

Protección medioambiental

  	Clase de protección IP55 como 
	 estándar

  	Totalmente cerrado enfriado por 
	 ventilador (TEFC  / C411)

  	Aislamiento de clase F como 
	 estándar

  	Certificación de Bureau Veritas

Opciones

  	Conectores rápidos del motor

  	Clase de protección IP66

  	Protección térmica del 
	 bobinado (termistor / termostato)

  	Cubiertas de protección
	 (simple, doble para la industria 
	 textil)

  	Resistencia de caldeo

  	Freno (IP55 / IP66)

	   Protección contra la corrosión 
	     y/o el polvo

	   Palanca de desbloqueo 
	    manual (bloqueable)

Placa de características

Ejemplo de un motor de 
1,1 kW / 1,5 CV
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